AMP FASTON-Steckverbinder AMP FASTON Connectors
GriBe 4,8 Size 4.8
FASTON-Flachstecker FASTON Tabs
zum Crimpen an Schaltlitze Press-Fit for Standard Wire

F
iterqu hnittsbereich Isoli a Fiir Zunge Abmessungen {(mm) Bestall-N n/Part Numbers
Tvp
Typs Wire Size Range Insulation Diameter Fits Tab Dimensions {mm) CuZn CuZn/verzinnt
re mm2 mm mm w L Brass Brass/tin plated
% 03-08 2,0-3,0 05 a7 17,1 63 42490-3 42430-4
F 0,8-2,1 30-38 05 48 17,1 6.3 60850-1 B0850-2
05-2,1 3,1-38 08 47 17,1 63 61687-1 61687-2
0,8-2,1 3,1-38 05 48 17,2 63 3413401 341340-2
zum Anschrauben Screw-Type
Anzahl Bohrungs- Fiir Zunge Abmessungen Aaxtall-N /Part Numb
Typ Einheit Durch mm Fits Tab Winkel Dimansions ' b ¥
Trpe No, of Bore Hols Angle mm CuZn CuZn/verzinnt
Pigces Diameter mm mm w L E T Brass Brass/tin plated
G 2 3,7 05 1800 48 324 - 7.5 60920-1 -
H 2 33 05 90° 48 7.0 - 6.7 170001-1 170001-2
| . 33 05 ape 48 73 3,1 8,7 - 170001-3
4.1 ' a0 438 9,5 42 7.5 - 180421-2
J } 41 05 20° 48 8.0 42 75 - 180427-2
41 ' 45e 48 90 a2 7.5 180428-1 180428-2
Leiterplatten-Ausfiihrung T PC Board Version
; PR
Leiterplatten-Bohrung: SR PC Board Bore Hole:
1,4 mm £0,02 mm Durchmesser f T N — 1.4 mm +0.02 mm diarmeter
fr Zunge 0,8 mm i g ow o for tab 0.8 mm
1,3 mm s fiir Zunge 0,5 mm N . ° 1.3 mm 54 for tab 0.5 mm
i
N
(I
L
™ Fiir Zunge Ab gen (mm) Bestell-N n/ Part Numb
T p Fits Tab Dimensians (mm} CuZn CuZn/verzinnt
ype mm w L T Brass Brass/tin plated
05 726388-1 726388-2
K 48 14,0 6,4
08 1-726388-1 1-726388-2
05 726389-1 726389-2
L 18 12,8 130
08 1-726389-1 1-726389-2

Verbindlich fdr Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
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All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.




