AMP Kabelschuhe und Verbinder AMP Terminals and Splices
Verarbeitungswerkzeuge, Service-Sortimente AMP Application Tooling, Service Kits

AMP PLASTI-GRIP AMP PLASTI-GRIP
Stiftkabelschuhe, Wire Pins,

0,25—35,0 mm? 0.25—35.0 mm*

Typ A/Type A Typ B/Type B

T 00O 00

Leiterquer- DiN-Leiterquer- Isclierungs- Abmessungen
T schaitishereich NenngrdBe schnittsbereich  durchmesser Dimensions Best.-Nr, Hand. a*
W"P Wire Size Range Wire Size DIN Wire Size tnsulation (mm) Pz  No Fstirralied
pe - (mm’) Range D 2 "
AWG (mm?) (mm?2) max. (mm) X w T L
@ - 22-16  025-1,60  0,35-050-0.75-1,00—1.50 05-10 37 87 18 18 205 165143-0 CERTI-CRIMP 47386-4
oder/or 526690-0%*
@ - 22-16 025-160  0,35-050-0,75-1,00-150 05-10 37 89 18 18 238 165167-0 CERTILOK 158400.5
@ 22-16 025-160  0,35-0,50~0,75-100-150 05-10 36 no 29 08 222 131443-0 & mit Matrize/with Die Set 183404-0
®- 1B-14  10-28 1.0-15-25 >1.0-25 49 87 18 18 207 9-165075-0
® - -0 1026 10-15-25 >10-25 49 87 18 18 207 1850750
@®: 614 1028 10-15-25 > 1,0-2,5 44 67 18 18 207 1650751 CERTI-CRIMP 47387-7
oder/or 525691-0*%*
@~ 6o 1028 10-15-25 > 1.0-2.5 49 99 1.8 18 237 91851710 S . &
@ - 16-14  1,0-28 1.0-1,5-25 >1,0-25 49 99 1.8 18 237 165171-0 mit Malrize/with Die Set 169404-0
@ - 16-14  10-28 10-15-25 >1.0-25 44 99 18 18 237 165171-1
@5 - 10z 10-15-25 >10-25 43 MO 28 08 222 13144404
O a 12-10 27-66 40-6,0 >25-60 6.4 98 26 26 292 165085-0 GERTI-CRIMP 59239-4
oder/or 525692-0%*
CERTI-LOK 169400-0
s 1210 27-88 10-80 >25-60 6.3 124 41 10 291 1314450 i Malrize with Die Set 159404.0
Leiterquer- DIN-Leiterquer- Isollerungs- Abmessungen
schnittsbereich Nenngrofe schnittsbergich durch Dimenslons Handzange
7;“’ Wire Size Range Wire Size DIN Wire Size Insutation (mm} B‘:::r‘;"&:g,";;“ Hand Tool
Pe (mm?) Range Diamet AMP ROTA CRIMP
AWG {(mm2) (mm?) max. (mm) X w T L
A 8 66-105 10.0 10,0 6.5 180 26 26 367 790268- 1 601129-1
A 6 10,6-18,7 16.0 16,0 8.0 180 43 43 392 736066-0 601129-1
A 4 16.8—-26.6 25,0 25,0 9.7 200 50 50 438 736067-0 501128-1
A z 26,7-42.4 350 35,0 120 220 50 50 525 736068-0 601129-1
Farbe: natur, 1solierungshiilse: Nylon Color: naturai, Insulation Sleave: Nyion
Andere Farben sind auf Anfrage erhéltlich. Other colors are available on request.
AMP Endverbinder @ AMP Ciosed End Splices
(1) Isolierung: Vinyl (1) Insulation: Vinyi
Hitse: Cu, verzinnt E Sleeve: Copper, tin plated :
(2) Isolierung: Nylon \" L (@) Insulation: Nylon ¢
Hiilse: St, verzinnt Sleeve: Steel, tin plated
Leiterquerschnittsbereich Isolierungsdurchmesser MaB/Dimension Bestell-Nummer Mai}/Dimension Bestell-Nummer Werkzeug/Tooling
Wire Size Range Insulation Diameter L max. Part Number L max. Part Number Handzange
{mm?) {mm) (mm) (mm) Hand Tool
0,25-2,60 6.4 - - 17,3 35115-0 45216-0
oder/or
0.25-2.80 47 18,8 369640 - - 48087-0
1,00-8,60 79 256 36965-0 A - - 45219-2
1,50-6,60 a5 - - 18.0 324067-0 A& 46866-0
1,50—6,80 5.2 - - 18,0 165198-0 468660
6,00-10,0 119 - - 26,0 #25036-0 576708-0

* Weitere Verarbeitungsmdéglichkeiten siehe Seiten 22-63—22-78, * Additional Termination Possibilities see pages 22-63—22-78.
** Alternative aus GroBbritannien. ** Great Britain Alternative.
A Artikel auch magaziniert flir maschinelle Verarbeitung lieferbar. | A Available On-Tape for Automatic Termination.
Weitere Austiihrungen auf Anfrage. Additional Versions on request,

Verbindlich fir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschliefllich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten,
2220 All spacifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.




