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’Z‘a{{mcm@ ITEM|CONNECTOR TYPE| LIGHT FIXTURE PLUG |DIMENSION| 'D"MIN
A PENTAIR COMPANY 127 MM
LF120V15 A+B D1
PANELITE™ A LDSWITCH18 LF120V18 5.00 IN
. : : LDSWITCH72 LF120V28
_ Light Fixture Cabling LED24V15 c D2 51 MM
Cablage Léger De Montage 2.00 IN
El Cablegrafiar Ligero Del Accesorio LF120VCORD LL|I:=1122%\\//1158 Jp—
LPC72 A+C D3
5 LF120v28 5.00 IN
LED24VCORD LED24V15
- LGCABLE24 LF120V15
o/l c LGCABLE4S LF120V18
LGCABLE72 LF120V28
LED24V15

LF120V15

\ NOTE: A maximum of 5 lights can be ganged together.
: NOTE: Un maximum de 5 lumiéres peut étre a commande unique ensemble.
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Poder eléctrico

Option 1: Each light is controlled by a remote door switch.
Option 1: Chaque lumiére est commandée par un commutateur a distance de porte.
Opciodn 1: Cada luz es controlada por un Interruptor De la Puerta alejado eléctrico del rico.
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Option 2: All lights are controlled by a single remote door switch.
Option 2: Toutes les lumieres sont commandées par un commutateur a distance simple de porte.
Opcion 2: Todas las luces son controladas por un solo Interruptor De la Puerta alejado. Eléctrico del alejado de Puerta.
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Option 3: The last light is controlled by a remote door switch. The first two lights are manually operated.
Option 3: La derniére lumiére est commandée par un commutateur a distance de porte. Les deux premiéres lumiéres sont manuelles.
Opcién 3: La luz pasada es controlada por un Interruptor De la Puerta alejado. Las primeras dos luces son manuales.
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